Her Parca Ayni Degildir.

Genellikle fark yaratan seyler gézle gérilmez. Motor bilesenlerinin spesifikasyonlara uymasi gerekir ve
bu durum, géztimuzle fark edebilecegimiz bir sey degildir. Hassas tasarim, modern Gretim ve ayrintili
testler, Orijinal Cummins parcalarinin Cummins fabrikalarina 6zgt verimlilik, gtvenilirlik ve dayaniklilik
seviyelerinde calistigini garanti altina alir. Orijinal Cummins parcalari ile ilgili daha fazla bilgi almak icin,
cumminseurope.com/parts adresini ziyaret edin veya tlkenizdeki Cummins distribUtoru ya da yetkili
saticisi ile iletisim kurun.

Cummins Inc., Box 3005, Columbus, IN 47202-3005 ABD  Biilten 5410593 ABD'de basiimistir 11/16 ©2016 Cummins Inc.

Daha Yaygin & Daha iyi Parcalar.

Elbette, parca ihtiya¢c duydugunuz anda elinizin altinda olmazsa, Orijinal Cummins parcalarinin kalitesinin
ne kadar iyi oldugu 6nemsiz hale gelir. Bu nedenle Cummins distribUtorleri ve bayileri, yerel envanterlerinde
yaygin olarak kullanilan binlerce parca depolar. Herhangi bir nedenden dolayi ihtiyag duydugunuz parca

0 an stokta mevcut degilse, kirresel lojistik agimiz vasitasiyla bunu hizli bir sekilde elinize ulastirabiliriz.
Nerede olursaniz olun, ihtiyaciniz olan Orijinal Cummins parcasinin aynisini bulabilir ve elinize ulastirarak,
ariza suresini ve Uretimdeki iliskili tim kayiplari en aza indirmenize yardimci oluruz.

Her An Yaninizda Daha lyi Bir Garanti.

Orijinal Cummins kalitesi, parcalarimizin tam fabrika garantisine sahip olmasini da beraberinde getirir. Cummins parca
garantisi kapsamlidir, bu sayede iciniz rahat olur ve finansal olarak korunursunuz. Her bir parca; parcalar, iscilik, artan
hasarlar ve sarf malzemeleri agisindan hicbir Gcret ¢ikarilmadan %100 desteklenir. Bu derece iyi bir garanti, yolda kaldiginiz
ve yetkili bir onarim atélyesinin yakinlarinda olmadiginizda dahi yaninizdadir. Orijinal Cummins parcalari satin almanizin
bir avantaji da budur — Cummins'in diinya genelinde, garantinizin kabul edilecedi ve gerekli isleri Cummins tarafindan
sertifikali teknisyenlerin gerceklestirecedi 7.100 civarinda yetkili servis noktasindan olusan bir agi vardir. Garanti ile ilgili ek
bilgiler almak veya yakininizda yetkili bir servis noktasi bulmak icin locator.cummins.com adresini ziyaret edin.
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Orijinal bir Cummins parcasi ve orijinal olmayan bir parca arasindaki fark her zaman kolaylikla
gorilmez. Ornegin, orijinal olmayan bir parcanin Gzerinde bulunan ve olmasi gerekenden birkag
milimetre daha genis bir halka boslugu gibi kictk bir sey de olabilir. Bir Cummins motorda, bu
kuctk fark daha az g, yetersiz yaglama, fazla yakit tiketimi, zamansiz asinma ve hatta yikici

bir motor arizastyla sonuclanabilir.

Orijinal olmayan parcalar satin alarak kiictk bir maddi tasarruf yapsaniz dahi, uzun vadede bu
size daha pahaliya mal olabilir. Bunu kanitlamak icin, Cummins muhendisleri Orijinal Cummins
parcalarini bunlarin esdegeri olan orijinal olmayan parcalarla karsilastirarak kapsamli bir analitik

test gerceklestirmislerdir.

Testin icerisine gorsel inceleme, kritik dlcimler, malzeme analizi ve parcalarin kimyasal analizi
dahil edilmistir. Asagidaki sonuclar, Orijinal Cummins parcalarinin orijinal olmayan

parcalara kiyasla neden motorunuz icin daima daha iyi oldugunu goéstermektedir.
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