Engine series

Power range h.p./kW

Max Torque, Nm

Displacement, L

Dimensions, L/W/H, mm

Dry weight, kg

Emission level

ISF2.8 107-174/80-130 365 2,8 701/656/732 214 Euro3/Euro4/Euro5
ISF3.8 141-170/105-125 600 3,8 810/695/806 335 Euro3/Euro4/Euro5/Euro6
ISB4.5 138-210/103-157 760 4,5 787/723/819 366 Euro3/Euro4/Euro5/Euro6
ISB5.9 G 174-308/130-230 850 5,9 1067/749/862 462 Euro3/Euro4/Euro5
ISB6.7 182-310/136-231 1100 6,7 1050/707/841 485 Euro3/Euro4/Euro5/Euro6
CG8.3 335-375/250-280 850 8,3 1137/1001/927 603 Euro3/Euro4/Euro5
ISL8.9 275-400/206-298 1700 8,9 1130/778/1013 706 Euro3/Euro4/Euro5/Euro6
ISL8.9 G 249-320/186-239 1356 8,9 1148/1071/1231 680 Euro5/Euro6
ISM11 330-426/246-318 2080 10,8 1426/831/1110 940 Euro3/Euro4/Euro5
1SG12 350-500/261-373 2300 11,8 1487/898/1051 792 Euro5

1SZ13 418-550/312-410 3238 13 1389/975/1233 1195 Euro4

ISX15 400-601/298-448 2779 15 1567/1050/1213 1202 Euro3/Euro4/Euro5




